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WP 
Cable de Aluminio Polacen

Descripción

Los WP Polacen son conductores de aluminio 
tipo AAC, AAAC o ACSR, con aislamiento 
termoplástico de polietileno (PE) o termofijo 
de polietileno de cadena cruzada (XLPE).

Especificaciones Estándar

Los cables Polacen tipo WP son fabricados 
según:
• Normas: ASTM B230, B231, B398, B399 y 

ANSI/ICEA S-95-658.
• Certificado: CIDET # 03543.

Características
• El cable WP está diseñado para 

operar a un voltaje máximo 
de 600 V y a una temperatura 
máxima de 90°C en ambientes 
secos, húmedos y mojados con 
aislamiento termofijo.

• Con aislamiento termoplástico 
de polietileno opera a 600 V y 
75°C máximo.

• La carga de ruptura de los cables 
Polacen tipo WP depende del 
conductor: AAC posee una menor tensión y 
ACSR / AAAC son de mayor tensión.

• Su pigmentación negro carbón lo hace 
resistente a los rayos ultravioleta, por lo 
que está aprobado su uso a la intemperie y 
expuesto a luz solar.

Aplicaciones

• Diseñado para ser instalado en 
distribución aérea secundaria, líneas 
urbanas y ambientes muy contaminados.

• Gracias a su tipo de aislamiento de cadena 
cruzada termoestable, tiene un excelente 
comportamiento en situaciones de 
sobrecarga y cortocircuito.

Polietileno 

75ºC
ambientes
secos,
húmedos
y mojados

XLPE 

90ºC
ambientes
secos,
húmedos
y mojados
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WP 
Cable de Aluminio Polacen

Información Técnica

Dimensiones y características nominales

El amperaje de operación de los conductores está definido por la condición de instalación y temperaturas de operación. Ver TABLA 6 Ampacities 
for Aluminum & ACSR Overhead Electrical Conductors emitida por la Asociación de Aluminio.

CalibreCódigo

Cables Polacen Tipo WP con Conductores AAC
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Hilos Diámetro del
Conductor

Espesor del
Aislamiento Diámetro Peso

Nota: Los valores proporcionados pueden variar de acuerdo a las tolerancias de fabricación


